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Anlieferzustand \/ g :
state at delivery
MaBstab / scale 1:1 M8 _ foleranzausgleichmasz T | max. fomn
: adjustable range
empfohlene Schraubenlaenge A5mm + @2
recommended length of screw
Klemmbereich
clanp thickness i el MaBe ohne Tol b h DIN ISO 2768-mK
= albbe ohne foleranzangaben nac -m
IAnZUgSmoment max. 18Nm (T 10mm) dimensions without tolerance to DIN ISO 2768-mK
fastening torque max. 24,6Nm (T = 8mm)
Setzkraft .
setting force max. 19kN (bei W8) Allgemeintoleranzen/
general tolerances
C Toleranzen, Material ergdnzt; Oberfldche korrigiert / tolerances, material added; plating corrected 27.08.2014 SSt
B Ubernahme in PDM 05.08.2013 HHe
Nr./no. Beschreibung/description 32%:"” ’:22:/
Werkstoff/material BLH material code Produkttyp/product typ gezeichnet am/drawn on gezeichnet von/drawn by
No. |Pie. |Title Artikel-No. [Material |Material- |Color |Surface Color Surface |Standard Weight | Hrmemerimermives ® 16.03.2013 Alle
No. FLEXITOL Gewicht/weight (errech./calcur.) | Dokumentenstatus/
document status
1 1 nut 23391080834 | C4C,C10C Zink-Nickel/ |farblos/ ZnNi8A/Fe @ 9,18¢ 40,89 Released
zinc nickel |clear Farbe/color BLH-Farbcode/BLH color code | Benennung/title Produktstatus/product status
2 |1 bushing [00002700043 |36SMnPb14 Zink-Nickel/ |silber/ re45 nach/ to |8,6 :
zinc nickel |silver W TL 244 Zusatze/additive BLH-Code/BLH code HYBRID Ser‘:!.e/
3 |1 |cage  |00002700041 |PAG 00004110071 | black 1,79 hybrid Series
4 | nut 00002700042 |Stahl Zink-Nickel/ |silber/ ré45 nach/ to |[14,76g Firma/company Zeichnungs-Nr. /drawing-no. Revision  Iteration
zinc nickel |[silver VW TL 244 Bollhoff
5 |1 [friction 00002700035 |PAB6-GF30 |00004112245 |black 0,669 ) 27070080065 C.1
elenent Produktion GmbH
6 1 washer 00002700044 |C45 Zink-Nickel/ |silber/ r643 nach/ to 5,929 CAD-System Projektion/l/l K\ Format/D-size MaBstab/scale Kunden Art.-Nr./ BLH Art.-Nr./BLH art.-no.
zinc nickel |silver VW TL 244 catia vs | — \CDJ A3 A 2+ 1 custoner art.-no-
. 27070080065
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8




